
Примусова вентиляція ClimaSys.
IP54, 300 м3/год, 230 В, з
вихідною решіткою та фільтром
G2
NSYCVF300M230PF

Огляд
Термін Поставки Звичайно постачається протягом чотирьох тижнів

Головна
Діапазон ClimaSys

Назва Продукту ClimaSys CV

Тип Виробу Або Компоненту Вентилятор

Тип Фільтра Стандартний

Швидкість Потоку Вільний потік зі стандартним фільтром: 300 м³/год на 50 Гц
Вільний потік зі стандартним фільтром: 350 м³/год на 60 Гц

[Us] Номінальна Напруга
Живлення

145...253 В

Вхідна Напруга 230 В 50/60 Гц

Додаткова інформація
Енергоспоживання 36 Вт 50 Гц

37 Вт 60 Гц

[In] Номінальний Струм 0,16 А 60 Гц
0,17 А 50 Гц

Рівень Шуму < При 55…56 дБ

Тип Підшипника Ролик

Висота Зовнішній: 268 мм

Ширина Зовнішній: 248 мм

Глибина Зовнішній: 116 мм

Розміри Вирізу 223 x 223 мм

Маса Нетто 1,3 кг

Матеріал Вихідна решітка: ін'єкційний термопластик (ASA PC)

Колір Вихідна решітка: сірий (RAL 7035)

Робоча Температура
Навколишнього Середови

-10…70 °C

Температура Навколишнього
Повітря Для Збер

-40…70 °C

Максимальний Тиск 158 Па витрата 0 м³/год

Клеми Підключення З'єднувач Faston

Ступінь Захисту IP54

Паспорт продукту
Технічні характеристики
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Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для
ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з
ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не
зазначено у відповідному Договорі.
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Склад Пристрою 1 осьовий двигун
2 захисна решітка: на передній і задній поверхнях
1 фільтр: передня частина осьового двигуна
1 вихідна решітка: передня частина
1 вирізаний шаблон
1 шнур живлення

Умови Використання Навколишнє середовище має бути відносно чистим
Фільтр необхідно регулярно чистити та замінювати
Outside temperature must be 5 °C lower than inside temperature
Слід уникати занадто ча��тої заміни фільтрів
Витрата залежить від робочої точки, див. ПЗ ProClima

Пакувальна одиниця
Тип 1 Упаковки PCE

Кількість Одиниць У 1 Упаковці 1

Висота 1 Упаковки 18,5 см

Ширина 1 Упаковки 25,5 см

Довжина 1 Упаковки 27,0 см

Вага 1 Упаковки 1,642 кг

Тип 2 Упаковки CAR

Кількість Одиниць У 2 Упаковці 4

Висота 2 Упаковки 28,0 см

Ширина 2 Упаковки 40,0 см

Довжина 2 Упаковки 60,0 см

Вага 2 Упаковки 7,476 кг

Тип 3 Упаковки P12

Кількість Одиниць У 3 Упаковці 64

Висота 3 Упаковки 95,0 см

Ширина 3 Упаковки 80,0 см

Довжина 3 Упаковки 120,0 см

Вага 3 Упаковки 135,0 кг

Гарантія за договором
Гарантія 18 місяців
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Сталий розвиток
Маркування Green PremiumTM - це зобов’язання Schneider Electric постачати продукцію з
найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє
відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а
також циклічні та низькі продукти CO2.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка
пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

Прозорість RoHS/REACh

Забезпечення комфорту

Не Містить Ртуті

Інформація Про Виключення По
Регламенту Rohs

Так

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach Декларація REACh

Директива Єс Rohs Відповідає виняткам

Декларація Rohs Китаю China RoHS declaration

Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої
інформації

Екологічна Звітність Екологічний профіль виробу

Екологічний Профіль Виробу Інформація про закінчення терміну експлуатації

Керівництво з оцінки стійкості продукту 
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