
ПІДВІСНА СТАНЦІЯ
XACA2073

Головна
Серія Продукту Harmony XAC

Тип Виробу Або Компоненту Підвісна станція управління

Назва Пристрою Рукоятка XACA

Додаткова інформація
Тип Станції Керування З подвійною ізоляцією

Матеріал Корпусу Поліпропілен

Тип Керування Інтуїтивно зрозумілий

Тип Електричної Схеми Ланцюг управління

Тип Шафи Повністю готовий до використання

Область Застосування Станції
Керування

Керування 2-швидкісним двигуном талі

Склад Станції Керування 2 кнопки + 1 кнопка аварійної зупинки

Тип Кнопки Керування Кнопка стоп Ø 30 мм 1 нормально закритий фіксація
Перша кнопка 2 нормально відкритих (2 кроки) підйом, повільний-швидкий
Друга кнопка 2 нормально відкритих (2 кроки) опускання, повільне-швидке

Сумісність Продуктів ZB2BE102 для аварійної зупинки
ZB2BE101 + ZB2BE201 для кожного напрямку

Механічне Взаємоблокування З механічним блокуванням

Колір Станції Керування Жовтий

Клеми Підключення Гвинтовий затискач, 1 x 2.5 мм² З або без кабельного наконечника
Гвинтовий затискач, 2 x 1.5 мм² З або без кабельного наконечника

Стандарти EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 № 14
UL 508
EN/EC 60204-32

Сертифікація Виробу UL
CSA

Захисна Обробка TH

Робоча Температура
Навколишнього Середови

-25…70 °C

Температура Навколишнього
Повітря Для Збер

-40…70 °C

Вібростійкість 15 gn (f= 10…500 Гц) відповідно до МЕК 60068-2-6

Ударостійкість 100 gn відповідно до МЕК 60068-2-27

Категорія Перенапруги Клас II відповідно до IEC 61140

Ступінь Захисту IP65 відповідно до МЕК 60529

Ступінь Ударозахисту IK08 conforming to EN 50102

Паспорт продукту
Технічні характеристики
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Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для
ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з
ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не
зазначено у відповідному Договорі.
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Механічна Зносостійкість 1000000 циклів

Кабельний Ввід Гумова втулка зі ступінчастим входом 7…15 мм

Кодове Позначення Контакту A600 AC-15, Ue = 240 В, Ie = 3 А відповідно до МЕК 60947-5-1 додаток A
A600 AC-15, Ue = 600 В, Ie = 1,2 А відповідно до МЕК 60947-5-1 додаток A
Q600 DC-13, Ue = 250 В, Ie = 0,27 А відповідно до МЕК 60947-5-1 додаток A
Q600 DC-13, Ue = 600 В, Ie = 0,1 А відповідно до МЕК 60947-5-1 додаток A

[Ithe] Умовний Тепловий Струм В
Оболонці

10 А

[Ui] Номінальна Напруга Ізоляції 600 В (ступінь забруднення 3) відповідно до IEC 60947-1

[Uimp] Номінальна Імпульсна
Витримувана Напру

6 кВ відповідно до IEC 60947-1

Робота Контакту У шаховому порядку
Повільне розмикання

Максимальний Опір На Клемах 25 МОм

Зусилля Спрацювання 13…15 Н

Захист Від Короткого Замикання 10 А запобіжник внаслідок патрон запобіжник тип gG

Номінальна Робоча Потужність
[Вт]

40 В DC-13 для 1000000 циклів, продуктивність < 60 цикл/хв на 120 В, коефіцієнт
навантаження = 0,5 (індуктивне навантаження) відповідно до МЕК 60947-5-1
додаток C
48 В DC-13 для 1000000 циклів, продуктивність < 60 цикл/хв на 48 В, коефіцієнт
навантаження = 0,5 (індуктивне навантаження) відповідно до МЕК 60947-5-1
додаток C
65 В DC-13 для 1000000 циклів, продуктивність < 60 цикл/хв на 24 В, коефіцієнт
навантаження = 0,5 (індуктивне навантаження) відповідно до МЕК 60947-5-1
додаток C

Опис Клем Iso N°1 (23-24)NO_CL
(13-14)NO

Опис Клем Iso N°2 (11-12)NC

Ідентифікатор Клеми (11-12)NC
(13-14)NO

Маса Нетто 0,36 кг

Пакувальна одиниця
Тип 1 Упаковки PCE

Кількість Одиниць У 1 Упаковці 1

Висота 1 Упаковки 7,700 см

Ширина 1 Упаковки 11,800 см

Довжина 1 Упаковки 34,100 см

Вага 1 Упаковки 363,000 г

Тип 2 Упаковки S03

Кількість Одиниць У 2 Упаковці 15

Висота 2 Упаковки 30,000 см

Ширина 2 Упаковки 30,000 см

Довжина 2 Упаковки 40,000 см

Вага 2 Упаковки 5,935 кг

Тип 3 Упаковки P06

Кількість Одиниць У 3 Упаковці 120

Висота 3 Упаковки 75,000 см

Ширина 3 Упаковки 60,000 см
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Довжина 3 Упаковки 80,000 см

Вага 3 Упаковки 58,124 кг

Гарантія за договором
Гарантія 18 місяців
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Сталий розвиток
Маркування Green PremiumTM - це зобов’язання Schneider Electric постачати продукцію з
найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє
відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а
також циклічні та низькі продукти CO2.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка
пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

Прозорість RoHS/REACh

Забезпечення комфорту

Reach Free Of Svhc

Toxic Heavy Metal Free

Не Містить Ртуті

Інформація Про Виключення По
Регламенту Rohs

Так

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach Декларація REACh

Директива Єс Rohs Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)

Декларація ЄС RoHS

Декларація Rohs Китаю China RoHS declaration

Екологічна Звітність Екологічний профіль виробу

Директива Weee На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації
згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Екологічний Профіль Виробу Спеціальні операції з переробки не потрібні

Керівництво з оцінки стійкості продукту 
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XACA2073_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XACA2073_ROHS_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XACA2073_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XACA2073_ROHS_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XACA2073_REACH_DECLARATION&p_FileName=XACA2073_REACH_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XACA2073_REACH_DECLARATION&p_FileName=XACA2073_REACH_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XACA2073_REACH_DECLARATION&p_FileName=XACA2073_REACH_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XACA2073_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XACA2073_ROHS_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XACA2073_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=XACA2073_ROHS_CHINA_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XACA2073_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=XACA2073_ROHS_CHINA_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XACA2073_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=XACA2073_ROHS_CHINA_DECLARATION_UA_uk-UA.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP070905EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP070905EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP070905EN
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